
不斷電電源供應器 (UPS)   資訊處理與傳輸的完美方案

相關資訊

機種資訊 UPS-1500 UPS-2000 UPS-1500 UPS-2000
功率 1.44 KVA / 1.44 KW 2 KVA / 1.6 KW 1.5 KVA / 1.44 KW 2 KVA / 1.6 KW
分類 VFI-SS-111
平均故障間隔時間 (MTBF) 100 kHrs
尺寸 ( 高 x 寬 x 長 ) 44 x 440 x 552 mm
不含電池重量 9.5 kg
含電池重量 12.5 kg
電氣特性 – 輸入
輸入電壓 100 V / 120 VAC (Default) / 127 VAC 200 V / 208 V / 220 V / 230 V (Default) / 240 VAC

電壓公差 ±3 %
輸入頻率與頻率公差 50 / 60 Hz, tolerance +- 5 HZ
輸入電流 (RMS) 12 A 14.7 A 7 A 7.7 A
最大輸入電流 (RMS) 12 A 15.9 A 8 A 9.5 A
總諧波失真 8% THDi at full-load ; 10% THDi at half-load
輸入功率因數 > 0.97 (Full computer load / full charger)
湧浪電流 < 200 A 
輸入相數 Single-phase input
可兼容發電機 Twice UPS rated power
電氣特性 – 輸出
波型 Sine waveform
峰值因素 3:1
轉換 – 一般模式 / 電池模式 No break
轉換 – 節能模式 4 -7 ms (AC to DC) ; 4 ms (DC to AC)
輸出電壓 100 VAC, 120 VAC (Default), 127 VAC 200 V / 208 V / 220 V / 230 V (Default) / 240 VAC

輸出電流 (RMS) 12 A 16.7 A 6.52 A 8.7 A
輸出電壓公差 (RMS) ±3% V
額定輸出頻率 50 Hz / 60 Hz

輸出頻率公差 ± 5 Hz (Default)
±1 Hz with slewrate (1 Hz/s)

總電壓諧波失真 ( 線性載 ) 3% THDv
總電壓諧波失真 (PF > 0.9) 8% THDv
獨立諧波電壓 IEC61000-3-2 / Class A

過載能力 On-Line Mode, Battery Mode and Converter Mode:
1 min.: > 106-120% load / 10 sec.: > 126-150% load / 200 msec.: > 150% load

輸出相數 Single-Phase
動態電壓調節規範 Follow IEC 62040-3 Classification 1
熱損耗 (@100% 負載 ) 1440 W 1600 W 1440 W 1600 W
最大熱損耗 546 BTU/ hr. 606.5 BTU / hr. 674 BTU / hr. 694.5 BTU / hr.

台達電子 – 電源及系統事業群

地址 : 桃園市中壢區東園路 16 號
電話 : 03-452-6107
www.deltaww.com


